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●排水ヘッダーからの横枝管の曲り部の均列配管に使用できます。
●従来品は配管位置の微調整時、パイプ下のナットを締付けるので大変でしたが、
AKSバンドは配管後、上からナットを締付けられるので施工が楽になりました。
●配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少しま
した。（2連で2本、3連で4本減少）
●配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になりました。
●電気亜鉛めっき仕上げ。

管種と設置状況により、パイプに緩衝材（防食テープ等）が必要な場合がありますので、ご確
認をお願いします。耐火2層管用のAKSバンドはありません。

品番コード A17432
AKSバンド（曲り部用フロアーバンド）

単位（㎜）
サイズコード サイズ H
0040 2連×120 120
0054 2連×150 150
0016 3連×120 120
0035 3連×150 150

A17432 AKSバンド（曲り部用フロアーバンド）

●フロアーバンドが使用できない狭い場所で。

品番コード A15686  
排水レベル金具

単位（㎜）
サイズコード サイズ
0057 VP50×150H
0061 VP50×200H
0076 TN50×150H
0095 TN50×200H

A15686 排水レベル金具

A15686  排水レベル金具

使用例


