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●最高使用圧力 : 1.0～1.6MPa｛10.2～16.32kgf/cm2｝（気体の場合　0.7MPa｛7.14kgf/cm2｝）
●負圧 : -0.096MPa｛‐720mmHg｝ ※インナープレート装着時（装着を推奨いたします）
●使用温度範囲 : -20℃～90℃（EPDMの場合）
●適用管種・適用流体は当カタログP.2をご参照ください。
●硬質塩化ビニル管にご使用の場合、配管固定の上、表示の締付けトルク最小値でお取付けください。（VU管にはご使用になれません）
●仮設配管などで再使用を想定される際は、SCM435のボルトをご指定ください。
●締忘れ確認スペーサは、15A・20A・250A・300Aには装着していません。

SUSXM7/SCM435

SUS304/SUS303F

PVC締忘れ確認スペーサ

SUS304/SUS303F

SUS301H

※GR200～300Aをステンレス配管にご使用の場合最高使用圧力0.5MPa以下でご使用ください。

★日本水道協会承認品もあります。（20A～300A）


